
ストレーナ

プロセス
ポンプ

使用例

メンブレンエアドライヤ
IDG SeriesAC20D .30D .40D Series

フィルタレギュレータ＋ミストセパレータ
エアコンビネーション

ウォータセパレータ
AMG Series
空気ライン中の水滴を除
去します。“水は除去した
いがエアドライヤほど乾燥
しなくてもよい”場合にご
使用ください。

高分子膜を採用のフィルタ
感覚のドライヤ
空気圧ラインに取付けるだ
けで－20℃の低露点が得
られます。
電源は不要です。

ストレーナ
P257014A
液体の回収用ストレーナ

品番 P257014A
回収流体
適用チューブ
外径／内径
ろ過度
材質
質量　kg

切削油・研剤油

ø6／ø4.5

60メッシュ金網
鋳鉄・無電解Ni-P合金めっき

0.2

仕様

詳細につきましては
Best Pneumatics No.y（HEP500-04）を
ご参照ください。

PA□/PB Series
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レギュレータ
AR Series

ミストセパレータ
AM Series

詳細につきましては
Best Pneumatics No.yをご参照ください。

詳細につきましては
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詳細につきましては
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詳細につきましては
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詳細につきましては
Best Pneumatics No.yをご参照ください。

詳細につきましては
Best Pneumatics No.yをご参照ください。

オイルミストを分離除去
し、0.3μm以上のサビ・
カーボンなどの微粒固形
物を取除きます。

マイクロミストセパレータ
AMD Series
エアロゾル状の油微粒子を
分離除去し、0.01μm以上
のカ一ボンやダストを取除
きます。

＜PA3□□3、PAP3313、PAF3413
　シリーズドライブ用＞
5ポートソレノイドバルブ
VQZ14□0 .24□0
（エキゾーストセンタ）

＜PAF5413シリーズドライブ用＞
5ポートソレノイドバルブ
VQ44  0
（エキゾーストセンタ）

0
5

3ポートソレノイドバルブ
SYJ514 .714

＜PA3□□3、PAP3313、PAF3413シリーズ、
　PB1013Aシリーズドライブ用＞

工業用フィルタ
ベッセルシリーズ

FGD Series

＜ストレーナ用＞
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薬液用バルブ
LV Series
エアオペレートタイプ
継手一体型
LVC Series

エアオペレートタイプ
ねじ込み型
LVA Series

手動タイプ
継手一体型／ねじ込み型
LVH Series

エアオペレートタイプ
小型タイプ
LVD Series

エアオペレートタイプ／
手動タイプ
外部ノンメタル
LVQ Series

フッ素樹脂チューブ
TL/TIL Series

詳細につきましては
Best Pneumatics No.oをご参照ください。

詳細につきましては
Best Pneumatics No.oを
ご参照ください。

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング／
フレアタイプ
LQ3 Series

詳細につきましては
Best Pneumatics No.oをご参照ください。

フッ素樹脂製ニードルバルブ
LVN Series

詳細につきましては
Best Pneumatics No.oをご参照ください。

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング
LQ1 Series

詳細につきましては
Best Pneumatics No.oを
ご参照ください。
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