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S カプラー ステンレスタイプ 
プラグ(めねじタイプ)/KKA6P-03F-*-X237 
ソケット(おねじタイプ)/KKA6S-03M-*-X237 

■特 長: 4色(赤/青/黄/白)の識別リング付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
配管経路が複数ある場合、プラグ・ソケットの接続先を色によって確認できます。 

 

■アプリケーション例:  金型冷却水の入口側・出口側の配管 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

！『本製品は個別対応品のため納期及び価格を当社営業に確認願います。』 

SMC株式会社 
本社 〒101-0021 
       東京都千代田区 

外神田 4-14-1 
       秋葉原 UDX 15階 
URL: http://www.smcworld.com 

識別リング 

金型 
冷却水 
 
入口側 

冷却水 
 
出口側 

冷却水 
 
入口側 

冷却水 
 
出口側 

誤挿入防止 



■仕 様 
 

使用流体 水、空気(蒸気では使用できません) 

使用圧力範囲 注 1) 0～1.0MPa 

保証耐圧力 10MPa 

周囲温度および使用流体温度 -5～150℃(凍結なきこと) 

ノングリース仕様 グリースを使用していません 

プラグ・ソケット接続方法 注 2) ワンタッチ着脱 

チェック弁 注 3) プラグ・ソケット両側チェック弁内蔵 

液だれ量 注 4) 0.06cm3/回 

空気混入量 注 5) 0.2 cm3/回 

材質 金属：SUS304、 ゴム：FKM 

シール おねじシール剤付 
注 1) 漏れがゼロではないので、リークテスタ、真空保持などでの使用は避けてください。 
注 2) 本製品は KK130、KKおよび KKH Series と接続できません。本製品は標準品の KKA6 と接続できます。 
注 3) チェック弁付のプラグを使用する際は、チェック弁付のソケットとの組合せでご使用ください。 

チェック弁なしのソケットを使用しますとプラグ側のチェック弁が開放しません。 
注 4) 液だれ量：プラグ・ソケット離脱時に内部水が漏れる量 
注 5) 空気混入量：プラグ・ソケット接続時に外部空気が混入する量 

 
 

■型式表示方法 

KKA 6 P - 03 F -  Y  -X237 

 

 
 
 
 
 
 
 

KKA 6 S - 03 M -  Y  -X237 

 

 

 

 

プラグ・ソケット区別 

P プラグ 

 

接続種類 

F めねじ 

 

接続口径 

03 Rc3/8 

 

識別リング色 

R 赤 

BU 青 

Y 黄 

W 白 

 

プラグ・ソケット区別 

S ソケット 

 

接続種類 

M おねじ(シール剤付) 

 

接続口径 

03 R3/8 

 

識別リング色 

R 赤 

BU 青 

Y 黄 

W 白 

 



■外形寸法 mm 

KKA6P-03F-*-X237          KKA6S-03M-*-X237 
 

 

 

 

 

 

 

注 1) ねじ込み後の参考寸法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!  注意: 製品を安全にご使用いただくために､使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』 

の内容をよく読み､理解してからご使用ください｡          
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