
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ

型式 LVM07 LVM09/090 LVM10/100 LVM15/150 LVM20/200

オリフィス径 0.8
1

1.1
（直接配管形）

1.4
1.6
1

（高圧タイプ）
2

弁形式 N.C.
N.C.
N.O.

ユニバーサル

N.C.
N.O.

ユニバーサル

N.C.
N.O.

ユニバーサル

N.C.
N.O.

ユニバーサル

配管・取付
バリエーション

ベース配管形／
サブプレートなし
ベース配管形／
サブプレート付

直接配管形
ベース配管形／

サブプレートなし
ベース配管形／
サブプレート付

直接配管形
ベース配管形／

サブプレートなし
ベース配管形／
サブプレート付

ベース配管形／
サブプレートなし
ベース配管形／
サブプレート付

直接配管形
ベース配管形／

サブプレートなし
ベース配管形／
サブプレート付

型式 LVMK21/27 LVM202/207 LVM23/205
オリフィス径 2（相当） 2（相当） 2（相当）

弁形式 N.C. ユニバーサル N.C.
ユニバーサル

配管・取付
バリエーション 直接配管形 直接配管形 ベース配管形

型式 LVM11 LVM13
オリフィス径 1.5 1.5

弁形式 N.C. N.C.

配管・取付
バリエーション 直接配管形 ベース配管形／

サブプレートなし

小型薬液用バルブ／アイソレイト構造／直動ロッカータイプ LVM Series

小型薬液用バルブ／アイソレイト構造／直動ポペットタイプ LVM Series

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ／直動ポペットタイプ LVMK Series

P.328

P.366

P.376

型式 LPV21 LPV22
チューブ
サイズ

（外径×内径）

ミリ ø3×ø1, ø4×ø2, ø6×ø4

インチ ø1/8"×ø1/16", ø5/32"×ø1/32", ø1/4"×ø1/8"

弁形式 N.C. N.O.

ピンチバルブ

ピンチバルブ ソレノイドタイプ LPV Series P.388
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