
システム構成図／汎用I/O

●電動アクチュエータ／
スライダタイプ

PLC

●コントローラ※

SIへ

SIへ

ENCへ

MOTへ
※印：型式選択により付属されます。

●アクチュエータケーブル※

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3□G□

入出力信号用電源
DC24V

オプション

パラレルI/Oコネクタへ

●I/Oケーブル

●USBケーブル
（A-mini B type）
（0.8m） パソコン

●コントローラ設定用通信ケーブル ●変換ケーブル注）
P5062-5

（0.3m）
通信ケーブル ：JXC-W2A-C
USBケーブル ：LEC-W2-U

お客様ご用意

ステップデータ入力タイプ
JXC5/6

通信機器接続対応
JXC5/6□-XZ34（通信終端抵抗なし）

JXC5H/6H

品番
LEC-CN5-□

対象エンコーダ
ケーブル種類

インクリ
メンタル用

バッテリレス
アブソ用

標準ケーブル LE-CP-□-S ―
ロボットケーブル LE-CP-□ LE-CE-□

〈コントローラ設定用ソフト・USBドライバ〉
・コントローラ設定ソフトウェア
・USBドライバ（JXC-W2A-C用）
※当社ホームページよりダウンロードしてください。
　https://www.smcworld.com

LECシリーズで提供している
オプション品であるティーチ
ングボックス［LEC-T1］と本
コントローラを接続する場
合の変換ケーブルです。

注）JXC□1シリーズのコントローラとLEC□シリーズ用通信ケーブル（LEC-W2A-C）を接続する場合も、変換ケーブルが必要となります。
（JXC-W2A-Cは変換ケーブルが必要ありません。）

通信ケーブル●
（3m）

●変換ケーブル

または

PWRへ

●電源プラグ
（付属品）

コントローラ
入力電源
DC24V

お客様ご用意

コントローラ
入力電源
DC24V

お客様ご用意

●電源プラグ
（付属品）

P.745

P.1023, 1030

P.1091, 1092

P.1023, 1030 P.1017

P.1094

P.1024

P.1095 P.1094 P.1094

P.1094

タッチパネル・PLC（お客様ご用意）

◦�シュナイダーエレクトリックホールディングス（株）

◦�キーエンス

VGA：GP4000
WVGA：SP5000,�ST6000

KV-LH20V

詳細につきましては、各メーカにご確認ください。

◦三菱電機（株）
MELSEC�iQ-R/iQ-F
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コントローラ／ドライバ LECm Series

システム構成図／汎用I/O

●電動アクチュエータ／
スライダタイプ

PLC

●コントローラ※

SIへ

SIへ

ENCへ

MOTへ

※印：型式選択により付属されます。

●アクチュエータケーブル※

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3□G□

入出力信号用電源
DC24V

オプション

パラレルI/Oコネクタへ

●I/Oケーブル

●USBケーブル
（A-mini B type）
（0.8m）

パソコン

●コントローラ設定用通信ケーブル ●変換ケーブル注）
P5062-5

（0.3m）
通信ケーブル ：JXC-W2A-C
USBケーブル ：LEC-W2-U

お客様ご用意

ステップデータ入力タイプ
JXC5/6

JXC5H/6H

品番
LEC-CN5-□

対象エンコーダ
ケーブル種類

インクリ
メンタル用

バッテリレス
アブソ用

標準ケーブル LE-CP-□-S ―
ロボットケーブル LE-CP-□ LE-CE-□

〈コントローラ設定用ソフト・USBドライバ〉
・コントローラ設定ソフトウェア
・USBドライバ（JXC-W2A-C用）
※当社ホームページよりダウンロードしてください。
　https://www.smcworld.com

LECシリーズで提供している
オプション品であるティーチ
ングボックス［LEC-T1］と本
コントローラを接続する場
合の変換ケーブルです。

注）JXC□1シリーズのコントローラとLEC□シリーズ用通信ケーブル（LEC-W2A-C）を接続する場合も、変換ケーブルが必要となります。
（JXC-W2A-Cは変換ケーブルが必要ありません。）

通信ケーブル●
（3m）

●変換ケーブル

または

PWRへ

●電源プラグ
（付属品）

コントローラ
入力電源
DC24V

お客様ご用意

コントローラ
入力電源
DC24V

お客様ご用意

●電源プラグ
（付属品）

P.745

P.1023, 1030

P.1091, 1092

P.1023, 1030
P.1017

P.1094

P.1024

P.1095 P.1094 P.1094

P.1094

G r a p h i c  O p e r a t i o n  T e r m i n a l

システム構成図／汎用I/O

●電動アクチュエータ／
スライダタイプ

PLC

●コントローラ※

CN4へ
CN3へ

CN2へ

※印：型式選択により付属されます。

●アクチュエータケーブル※

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3JG□

入出力信号用電源
DC24V注）

または

オプション

CN5へ

●I/Oケーブル

●USBケーブル

パソコン

通信ケーブル●
（3m）

●コントローラ設定用通信ケーブル
通信ケーブル	：LEC-W2A-C
USBケーブル	：LEC-W2-U

●タッチパネル（お客様ご用意）

GP4501T/GP3500T
シュナイダーエレクトリックホールディングス（株）

GOT2000シリーズ
三菱電機（株）

Pro-faceホームペー
ジからコクピットパ
ーツがダウンロード
（無償）できます。コク
ピットパーツを利用
することで、表示器か
ら調整が可能になり
ます。

電動アクチュエータ
の現在値や設定値の
モニタ、変更を行うサ
ンプル画面は、三菱
電機ホームページよ
りダウンロード（無
償）できます。

お客様ご用意

コントローラ入力電源
DC24V注）

ステップデータ入力タイプ
LECA6

注）ULに適合する場合、組み合
わせる直流電源はUL1310
に従うclass2電源ユニット
をご使用ください。

お客様ご用意

プログラムレスタイプ
LECP1

注）ティーチングボックス、
コントローラ設定キット、
タッチパネルは接続できません。

注）プログラムレスタイプ（LECP1）では使用できません。

CN1へ

●電源プラグ（付属品）
〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

コントローラ種類 品番
LECA6 LEC-CN5-□
LECP1（プログラムレス） LEC-CK4-□

コントローラ種類 標準ケーブル ロボットケーブル
LECA6（ステップデータ入力タイプ） ― LE-CA-□
LECP1（プログラムレスタイプ） LE-CP-□-S LE-CP-□

コントローラ設定ソフトウェア
USBドライバ
※	当社ホームページよりダウンロ
ードしてください。	
https://www.smcworld.com

P.1037, 1047

P.1092, 1093

P.1042

P.1031

P.1095 P.1094
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コントローラ／ドライバ LECm Series

 

システム構成図／フィールドバスネットワーク

パソコン
（お客様ご用意）

オプション

USBケーブル●

●通信
ケーブル

CN4へ

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3JG□

●�コントローラ設定用�
通信ケーブル
通信ケーブル	：LEC-W2A-C
USBケーブル	：LEC-W2-U

PLC
（お客様ご用意）

フィールドバス
ネットワーク電源

ゲートウェイ
ユニット用電源

DC24V注1）

●通信
　コネクタ
（付属品）※

※CC-Link	Ver2.0
DeviceNet®のみ

●電源
　コネクタ
（付属品）

ゲートウェイ（GW）ユニット

CN2へ

CN3へ

CN4へ

●電源
　コネクタ
（付属品） CN1へ

CN1へ または

コントローラ
入力電源注1）

コントローラ
入力電源注1）

●通信ケーブル
LEC-CG1-□

●分岐コネクタ
LEC-CGD

●コントローラ ●コントローラ

適合フィールドバス
CC-Link	Ver2.0
DeviceNet®
PROFIBUS	DP
EtherNet/IP™

●分岐間ケーブル
LEC-CG2-□

●電源
　コネクタ
（付属品）

CN1へ

●通信ケーブル
LEC-CG1-□

対応コントローラ

注1）ゲートウェイユニット用電源とコントロー
ラ入力電源のOVは、接続してください。
ULに適合する場合、組み合わせる直流電源
はUL1310に従うclass2電源ユニットをご
使用ください。

●電動アクチュエータ／
　スライダタイプ

●終端抵抗
　コネクタ　120Ω
LEC-CGR

サーボモータコントローラ
（DC24V） LECA6 Series

適合フィールドバス コントローラ
接続最大数

CC-Link Ver2.0 12

DeviceNet® 8

PROFIBUS DP 5

EtherNet/IP™ 12

コントローラ設定ソフトウェア
USBドライバ
※	当社ホームページよりダウンロ
ードしてください。	
https://www.smcworld.com

P.1094

P.1095

P.1038

P.1038

P.1038

P.1038

P.1038

P.1031P.1031

●電動アクチュエータ／
薄形スライダタイプ

PLC

※印：型式選択により付属されます。

●アクチュエータケーブル※

入出力信号用電源
DC24V注）

LECP1／LECP2
品番

LEC-CK4-□

●I/Oケーブル※

コントローラ種類

LECP1／LECP2 LE-CP-□
ロボットケーブル

LE-CP-□-S
標準ケーブルコントローラ種類

お客様ご用意

コントローラ入力電源
DC24V注）

注）ULに適合する場合、組み合わせる
　  直流電源はUL1310に従うclass2電源
　  ユニットをご使用ください。

お客様ご用意

プログラムレスタイプ
LECP1

プログラムレスタイプ
（ストローク学習機能付）

LECP2

●電源ケーブル（1.5m）（付属品）

LEM Series

P.1042
P.1051

P.1092

P.1047, 1056

システム構成図／プログラムレスタイプ
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コントローラ／ドライバ LECm Series

 

システム構成図／フィールドバスネットワーク

パソコン
（お客様ご用意）

オプション

USBケーブル●

●通信
ケーブル

CN4へ

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3JG□

●�コントローラ設定用�
通信ケーブル
通信ケーブル	：LEC-W2A-C
USBケーブル	：LEC-W2-U

PLC
（お客様ご用意）

フィールドバス
ネットワーク電源

ゲートウェイ
ユニット用電源

DC24V注1）

●通信
　コネクタ
（付属品）※

※CC-Link	Ver2.0
DeviceNet®のみ

●電源
　コネクタ
（付属品）

ゲートウェイ（GW）ユニット

CN2へ

CN3へ

CN4へ

●電源
　コネクタ
（付属品） CN1へ

CN1へ または

コントローラ
入力電源注1）

コントローラ
入力電源注1）

●通信ケーブル
LEC-CG1-□

●分岐コネクタ
LEC-CGD

●コントローラ ●コントローラ

適合フィールドバス
CC-Link	Ver2.0
DeviceNet®
PROFIBUS	DP
EtherNet/IP™

●分岐間ケーブル
LEC-CG2-□

●電源
　コネクタ
（付属品）

CN1へ

●通信ケーブル
LEC-CG1-□

対応コントローラ

注1）ゲートウェイユニット用電源とコントロー
ラ入力電源のOVは、接続してください。
ULに適合する場合、組み合わせる直流電源
はUL1310に従うclass2電源ユニットをご
使用ください。

●電動アクチュエータ／
　スライダタイプ

●終端抵抗
　コネクタ　120Ω
LEC-CGR

サーボモータコントローラ
（DC24V） LECA6 Series

適合フィールドバス コントローラ
接続最大数

CC-Link Ver2.0 12

DeviceNet® 8

PROFIBUS DP 5

EtherNet/IP™ 12

コントローラ設定ソフトウェア
USBドライバ
※	当社ホームページよりダウンロ
ードしてください。	
https://www.smcworld.com

P.1094

P.1095

P.1038

P.1038

P.1038

P.1038

P.1038

P.1031P.1031

●電動アクチュエータ／
薄形スライダタイプ

PLC

※印：型式選択により付属されます。

●アクチュエータケーブル※

入出力信号用電源
DC24V注）

LECP1／LECP2
品番

LEC-CK4-□

●I/Oケーブル※

コントローラ種類

LECP1／LECP2 LE-CP-□
ロボットケーブル

LE-CP-□-S
標準ケーブルコントローラ種類

お客様ご用意

コントローラ入力電源
DC24V注）

注）ULに適合する場合、組み合わせる
　  直流電源はUL1310に従うclass2電源
　  ユニットをご使用ください。

お客様ご用意

プログラムレスタイプ
LECP1

プログラムレスタイプ
（ストローク学習機能付）

LECP2

●電源ケーブル（1.5m）（付属品）

LEM Series

P.1042
P.1051

P.1092

P.1047, 1056

システム構成図／プログラムレスタイプ
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コントローラ／ドライバ LECm Series

システム構成図／パルス列信号

●ドライバ※

CN4へ
CN3へ

CN2へ

CN1へ

※印：型式選択により付属されます。

●USBケーブル

パソコン

通信ケーブル●

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3JG□

●コントローラ設定用通信ケーブル
通信ケーブル	：LEC-W2A-C
USBケーブル	：LEC-W2-U

または

オプション

CN5へ

●アクチュエータケーブル※

注）ULに適合する場合、組み合わせる
直流電源はUL1310に従うclass2
電源ユニットをご使用ください。

PLC

入出力信号用電源
DC24V注）

●I/Oケーブル

お客様ご用意
●電動アクチュエータ／
スライダタイプ

●電源プラグ（付属品）
〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

ドライバ入力電源
DC24V注）

注）ULに適合する場合、組み合
わせる直流電源はUL1310
に従うclass2電源ユニット
をご使用ください。

お客様ご用意

ドライバ種類 品番
LECPA LEC-CL5-□

ドライバ種類 標準ケーブル ロボットケーブル
LECPA（パルス入力タイプ） LE-CP-□-S LE-CP-□

パルス入力タイプ
LECPA

●電流制限抵抗
LEC-PA-R-□
※	こちらの電流制限抵抗は、
位置決めユニットのパル
ス列信号出力仕様がオー
プンコレクタ出力時に使
用します。詳細はP.1060
をご参照ください。

コントローラ設定ソフトウェア
USBドライバ
※	当社ホームページよりダウンロ
ードしてください。	
https://www.smcworld.com

P.1062

P.1057

P.1062

P.1092

P.1095 P.1094

SIへ

ENCへ

MOTへ

PWRへ

●アクチュエータケーブル

―
LE-CE-□

バッテリレス
アブソ用

LE-CP-□-S
LE-CP-□

インクリ
メンタル用

対象エンコーダ
ケーブル種類

標準ケーブル
ロボットケーブル

JXC-CD-T
JXC-CD-Sストレート型

T分岐型 LEC-CMJ-T
LEC-CMJ-Sストレート型

T分岐型
JXC-CL-Sストレート型

PLC
お客様ご用意

PLC
お客様ご用意

PLC
お客様ご用意

PLC
お客様ご用意

コントローラ
入力電源
DC24V

お客様ご用意

●電源プラグ
（付属品）

●ティーチングボックス
  （ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3□G□

オプション

通信ケーブル●
（3m）　

注）JXC□□シリーズのコントローラとLEC□シリーズ用通信ケーブル（LEC-W2A-C）を接続する場合も、変換ケーブルが必要となります。
（JXC-W2A-Cは変換ケーブルが必要ありません。）

●DeviceNet®用
　通信プラグコネクタ

SIへ

LECシリーズで提供している
オプション品であるティーチ
ングボックス［LEC-T1］と本
コントローラを接続する場合
の変換ケーブルです。

IO-Linkマスタ
お客様ご用意

●IO-Link用
　通信プラグコネクタ

または

●コントローラ設定用通信ケーブル
通信ケーブル：JXC-W2A-C
USBケーブル：LEC-W2-U

〈コントローラ設定用ソフト・USBドライバ〉
・コントローラ設定ソフトウェア
・USBドライバ（JXC-W2A-C用）
※当社ホームページよりダウンロードしてください。

https://www.smcworld.com

●変換ケーブル注）

P5062-5
（0.3m）

パソコン

●変換ケーブル

（付属品）

●電動アクチュエータ LEY/LEYG Series
LEKFS Series
LEF Series
LESYH Series
LES/LESH Series

LER Series
LEL Series
LEPY/LEPS Series
LEH Series
LEM Series

P.1091, 1092

●STO信号プラグ
　JXC-CSTO
　（付属品）

PLC
お客様ご用意

●CC-Link用
　通信プラグコネクタ

JXCE1 JXC91 JXCP1 JXCD1 JXCM1 JXCL1

JXCLF

P.1069

P.1095 P.1094 P.1094

P.1094

P.1094（A-mini B type）
（0.8m）

●USBケーブル

P.1069 P.1069 P.1069

P.1069

安全機器

お客様ご用意

安全機能STO
対応品

●STO信号プラグ
　JXC-CSTO
　（付属品）

JXCEF

P.1069

安全機器

お客様ご用意

安全機能STO
対応品

システム構成図／フィールドバスネットワーク
（EtherCAT/EtherNet/IP™/PROFINET/DeviceNet®/IO-Link/CC-Link直接入力タイプ）
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●アクチュエータケーブル

―
LE-CE-□

バッテリレス
アブソ用

LE-CP-□-S
LE-CP-□

インクリ
メンタル用

対象エンコーダ
ケーブル種類

標準ケーブル
ロボットケーブル

●電動アクチュエータ LEY/LEYG Series
LEKFS Series
LEF Series
LESYH Series
LES/LESH Series

LER Series
LEL Series
LEPY/LEPS Series
LEH Series
LEM Series

P.1091, 1092

お客様ご用意

JXC-CD-T
JXC-CD-Sストレート型

T分岐型 LEC-CMJ-T
LEC-CMJ-Sストレート型

T分岐型
JXC-CL-Sストレート型

●電源プラグ
（付属品）

●ティーチングボックス
  （ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3□G□

オプション

通信ケーブル●
（3m）　

注）JXC□□シリーズのコントローラとLEC□シリーズ用通信ケーブル（LEC-W2A-C）を接続する場合も、変換ケーブルが必要となります。
（JXC-W2A-Cは変換ケーブルが必要ありません。）

●DeviceNet®用
　通信プラグコネクタ

LECシリーズで提供している
オプション品であるティーチ
ングボックス［LEC-T1］と本
コントローラを接続する場合
の変換ケーブルです。

●IO-Link用
　通信プラグコネクタ

または

●コントローラ設定用通信ケーブル
通信ケーブル：JXC-W2A-C
USBケーブル：LEC-W2-U

〈コントローラ設定用ソフト・USBドライバ〉
・コントローラ設定ソフトウェア
・USBドライバ（JXC-W2A-C用）
※当社ホームページよりダウンロードしてください。

https://www.smcworld.com

●変換ケーブル注）

P5062-5
（0.3m）

●変換ケーブル

（付属品）

●CC-Link用
　通信プラグコネクタ

P.1095 P.1094 P.1094

P.1094

P.1094

（A-mini B type）
（0.8m）

●USBケーブル

P.1069 P.1069 P.1069

SIへ

SIへENCへ

MOTへ

PWRへ

PLC
お客様ご用意 お客様ご用意

PLC
お客様ご用意

PLC
お客様ご用意

コントローラ
入力電源
DC24V

お客様ご用意

お客様ご用意

JXCE1 JXC91 JXCP1 JXCD1 JXCM1 JXCL1

JXCLF

安全機能STO
対応品

JXCEF

安全機器

お客様ご用意

安全機能STO
対応品

●STO信号プラグ
　JXC-CSTO
　（付属品）

JXCPF

P.1069

●STO信号プラグ
　JXC-CSTO
　（付属品）P.1069

安全機能STO
対応品

JXC9F

安全機能STO
対応品

パソコン

P.1069

安全機器

お客様ご用意

安全機器

お客様ご用意

安全機器

お客様ご用意

PLC IO-Linkマスタ

PLC

システム構成図／フィールドバスネットワーク
（EtherCAT/EtherNet/IP™/PROFINET/DeviceNet®/IO-Link/CC-Link直接入力タイプ）
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ステップモータコントローラ JXC Series
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コントローラ／ドライバ JXCm Series

制御および
モータ動力電源

DC24V

お客様ご用意　接続アクチュエータは、別途手配
ください。

 システム構成図／EtherNet/IPTMタイプ（JXC92）

コントローラ
JXC92

●USBケーブル
（オプション）
品番：JXC-MA1-2
ケーブル長：3m

パソコン

●コントローラ設定キット
（コントローラ設定ソフト／USBケーブル付属）
（オプション）
品番：JXC-MA1

●コントローラ設定ソフト
（オプション）
品番：JXC-MA1-1

ENCへ

MOTへ

CIへ

M PWRへ

PLC

●お客様ご用意
Ethernetケーブル
（シールド付CAT5以上）

お客様ご用意

お客様ご用意

●電動アクチュエータ

●制御電源コネクタ
（付属品）

●モータ動力電源コネクタ
（付属品）

●アクチュエータケーブル

〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

〈適合電線サイズ〉
AWG16（1.25mm2）

お客様ご用意

ロボットケーブル 標準ケーブル
LE-CP-□ LE-CP-□-S

P1またはP2へ

USBへ

P.1079

P.1092

P.1085

P.1085

P.1089

P.1089

P.1089

入出力信号用電源
DC24V

モータ制御および
モータ動力電源

DC24V

お客様ご用意　接続アクチュエータは、別途手配
ください。

システム構成図／パラレルI/Oタイプ（JXC73/83）

コントローラ
JXC73/83

●USBケーブル
（オプション）
品番：JXC-W1-2
ケーブル長：3m

パソコン

●コントローラ設定キット
（コントローラ設定ソフト
USBケーブル付属）
（オプション）
品番：JXC-W1

●コントローラ設定ソフト
（オプション）
品番：JXC-W1-1

ENCへ

MOTへ

CIへ

M PWRへ

C PWRへ

PLC

●I/Oケーブル
（オプション）

お客様ご用意

お客様ご用意

●電動アクチュエータ

●モータ制御電源コネクタ
（付属品）

●モータ動力電源コネクタ
（付属品）

●メイン制御電源
コネクタ付ケーブル
ケーブル長：1.5m（付属品）

●アクチュエータケーブル

〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

〈適合電線サイズ〉
AWG16（1.25mm2）

お客様ご用意

お客様ご用意

メイン制御電源
DC24V

品番
JXC-C2-□

品番
JXC-C1

ロボットケーブル 標準ケーブル
LE-CP-□ LE-CP-□-S

I/Oへ

USBへ

P.1088

P.1081

P.1092

P.1085

P.1088

P.1085

P.1089

P.1089

P.1089
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コントローラ／ドライバ JXCm Series

制御および
モータ動力電源

DC24V

お客様ご用意　接続アクチュエータは、別途手配
ください。

 システム構成図／EtherNet/IPTMタイプ（JXC92）

コントローラ
JXC92

●USBケーブル
（オプション）
品番：JXC-MA1-2
ケーブル長：3m

パソコン

●コントローラ設定キット
（コントローラ設定ソフト／USBケーブル付属）
（オプション）
品番：JXC-MA1

●コントローラ設定ソフト
（オプション）
品番：JXC-MA1-1

ENCへ

MOTへ

CIへ

M PWRへ

PLC

●お客様ご用意
Ethernetケーブル
（シールド付CAT5以上）

お客様ご用意

お客様ご用意

●電動アクチュエータ

●制御電源コネクタ
（付属品）

●モータ動力電源コネクタ
（付属品）

●アクチュエータケーブル

〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

〈適合電線サイズ〉
AWG16（1.25mm2）

お客様ご用意

ロボットケーブル 標準ケーブル
LE-CP-□ LE-CP-□-S

P1またはP2へ

USBへ

P.1079

P.1092

P.1085

P.1085

P.1089

P.1089

P.1089

入出力信号用電源
DC24V

モータ制御および
モータ動力電源

DC24V

お客様ご用意　接続アクチュエータは、別途手配
ください。

システム構成図／パラレルI/Oタイプ（JXC73/83）

コントローラ
JXC73/83

●USBケーブル
（オプション）
品番：JXC-W1-2
ケーブル長：3m

パソコン

●コントローラ設定キット
（コントローラ設定ソフト
USBケーブル付属）
（オプション）
品番：JXC-W1

●コントローラ設定ソフト
（オプション）
品番：JXC-W1-1

ENCへ

MOTへ

CIへ

M PWRへ

C PWRへ

PLC

●I/Oケーブル
（オプション）

お客様ご用意

お客様ご用意

●電動アクチュエータ

●モータ制御電源コネクタ
（付属品）

●モータ動力電源コネクタ
（付属品）

●メイン制御電源
コネクタ付ケーブル
ケーブル長：1.5m（付属品）

●アクチュエータケーブル

〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

〈適合電線サイズ〉
AWG16（1.25mm2）

お客様ご用意

お客様ご用意

メイン制御電源
DC24V

品番
JXC-C2-□

品番
JXC-C1

ロボットケーブル 標準ケーブル
LE-CP-□ LE-CP-□-S

I/Oへ

USBへ

P.1088

P.1081

P.1092

P.1085

P.1088

P.1085

P.1089

P.1089

P.1089
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コントローラ／ドライバ JXCm Series

モータ制御および
モータ動力電源

DC24V

お客様ご用意　接続アクチュエータは、別途手配
ください。

システム構成図／EtherNet/IPTMタイプ（JXC93）

コントローラ
JXC93

●USBケーブル
（オプション）
品番：JXC-W1-2
ケーブル長：3m

パソコン

●コントローラ設定キット
（コントローラ設定ソフト
USBケーブル付属）
（オプション）
品番：JXC-W1

●コントローラ設定ソフト
（オプション）
品番：JXC-W1-1

ENCへ

MOTへ

CIへ

M PWRへ

C PWRへ

PLC

●お客様ご用意
Ethernetケーブル
（カテゴリ5以上）

お客様ご用意

お客様ご用意

●電動アクチュエータ

●モータ制御電源コネクタ
（付属品）

●モータ動力電源コネクタ
（付属品）

●メイン制御電源
コネクタ付ケーブル
ケーブル長：1.5m（付属品）

●アクチュエータケーブル

〈適合電線サイズ〉
AWG20（0.5mm2）

〈適合電線サイズ〉
AWG16（1.25mm2）

お客様ご用意

お客様ご用意

メイン制御電源
DC24V

品番
JXC-C1

ロボットケーブル 標準ケーブル
LE-CP-□ LE-CP-□-S

P1またはP2へ

USBへ

P.1081

P.1092

P.1085

P.1085

P.1088

P.1089

P.1089

P.1089
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