
製品型式

構成部品

製品型式

構成部品

ZP3 □ - Y q w □ - e - r 

パッド径

アダプタ材質（黄銅／ステンレス） 真空取出口（めねじ）

接続ねじ（めねじ）

パッド形状 パッド材質

ZP3 □ - T q w □ - e 

パッド径

アダプタ材質（黄銅／ステンレス） 接続ねじ（おねじ／めねじ）

パッド材質

パッド形状

■アダプタAss'y　真空取出方向 横 Yタイプ／ZP3□-Y

Bガスケット

記号
qパッド径記号

015 02 035 04 06 08 10 13 16

w 
パッド 
形状

平形 U ● ● ● ― ― ― ― ― ―
平形溝付 UM ― ― ― ● ● ● ● ● ●
ベロウ形 B ― ― ― ● ● ● ● ● ●

A
ア
ダ
プ
タ

e
接
続
ね
じ

お
ね
じ

M3×0.5 A3 ZP3□A-T1-A3 ― ―
M5×0.8 A5 ― ZP3□A-T2-A5 ZP3□A-T3-A5

め
ね
じ

M3×0.5 B3 ZP3□A-T1-B3 ― ―
M5×0.8 B5 ― ZP3□A-T2-B5 ZP3□A-T3-B5

（
単
体
）

B
ガ
ス
ケ
ッ
ト

ア
ダ
プ
タ
材
質

黄銅用
10個※

M-3G2
ZP-5G2 ZP-5G2

100個※ M-5G2 M-5G2

ステンレス用
1個※ M3G-DPH00489 ― ―
10個※ ― M-5G3 M-5G3

※ガスケット単体販売単位を示します。

Aアダプタ

ワンタッチ管継手、バーブ継手は別途手配となります。品番は外形図を参照願います。

記号
qパッド径記号

015 02 035 04 06 08 10 13 16

wパッド形状
平形 U ● ● ● ― ― ― ― ― ―
平形溝付 UM ― ― ― ● ● ● ● ● ●
ベロウ形 B ― ― ― ● ● ● ● ● ●

A
ア
ダ
プ
タ

e
接
続
ね
じ

め
ね
じ

M3×0.5 B3 r
真
空

取
出
口

め
ね
じ

M3×0.5 B3 ZP3□A-Y1-B3 ― ―

M5×0.8 B5 M5×0.8 B5 ― ZP3□A-Y2-B5 ZP3□A-Y3-B5

コンパクトタイプ ZP3 Series

取付金具Ass'y
■アダプタAss'y　真空取出方向 縦 Tタイプ／ZP3□-T

Aアダプタ

めねじおねじ

Aアダプタ
　（ガスケット付）

162

構
造
図

取
付
金
具

A
ss'y

平
形

平
形
溝
付

ベ
ロ
ウ
形

リ
ブ
付

ベ
ロ
ウ
形

コ
ン
パ
ク
ト

ZP
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選
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共
通
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意
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項

B



製品型式

構成部品

ZP3 □ - T q w □ - e - r 

パッド径

アダプタ材質（黄銅／ステンレス） 真空取出口

接続ねじ

パッド形状 パッド材質

■アダプタAss'y　真空取出方向 縦 Tタイプ／ZP3□-T

Bアダプタ
　（取付ナット付）

C取付ナット

Aアダプタのワンタッチ管継手、バーブ継手は別途手配となります。
品番は外形図を参照願います。

記号
qパッド径記号

015 02 035 04 06 08 10 13 16

wパッド形状

平形 U ● ● ● ― ― ― ― ― ―

平形溝付 UM ― ― ― ● ● ● ● ● ●

ベロウ形 B ― ― ― ● ● ● ● ● ●

A
ア
ダ
プ
タ

e
接
続
ね
じ

お
ね
じ

M6×0.75 A6 r
真
空

取
出
口

め
ね
じ

M3×0.5 B3 ZP3□A-T1-A6-B3 ― ―

M10×1 A10 M5×0.8 B5 ― ZP3□A-T2-A10-B5 ―

M12×1 A12 M5×0.8 B5 ― ― ZP3□A-T3-A12-B5

B
ア
ダ
プ
タ

e
接
続
ね
じ

お
ね
じ

M10×1 A10 r
真
空

取
出
口

ワ
ン
タ
ッ
チ

管
継
手

ø4 04 ― ZP3□A-T2-A10-04 ―

M12×1 A12
ø4 04 ― ― ZP3□A-T3-A12-04

ø6 06 ― ― ZP3□A-T3-A12-06

C取付ナット（単体）

ア
ダ
プ
タ
材
質

黄銅用

M6×0.75 ZPNA-M6A ― ―

M10×1 ― ZPNA-M10

M12×1 ― ― ZPNA-M12A

ステンレス用

M6×0.75 ZPSNA-M6A ― ―

M10×1 ― ZPSNA-M10

M12×1 ― ― ZPSNA-M12A

Aアダプタ
　（取付ナット付）

C取付ナット
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コンパクトタイプ
取付金具Ass'y  ZP3 Series

A



【バッファ品番例】

eバッファストローク

製品型式 ZP3 08UMN
2A

T J
J

10 04
B5バッファ

ワンタッチ管継手

ZP3B

KQ2H04-M5N

T 10

製品型式

構成部品

ZP3 - （T/Y） q w □（J/JB/K）e - r 
T：真空取出方向 縦
Y：真空取出方向 横

真空取出口（めねじ）

バッファストローク

J：回り止めなし、JB：回り止めなし・ブッシュ入り、K：回り止め付
パッド材質

パッド径
パッド形状

真空取出方向 縦 真空取出方向 横

■バッファAss'y　真空取出方向 縦 Tタイプ／ZP3-T、 横 Yタイプ／ZP3-Y

Aバッファ
　（取付ナット付）

ワンタッチ管継手、バーブ継手は別途手配となります。品番は外形図を参照願います。

記号
qパッド径記号

015 02 035 04 06 08 10 13 16

w 
パッド 
形状

平形 U ● ● ● ― ― ― ― ― ―
平形溝付 UM ― ― ― ● ● ● ● ● ●
ベロウ形 B ― ― ― ● ● ● ● ● ●

縦
A
バ
ッ
フ
ァ

r
真
空
取
出
口

め
ね
じ

M3×0.5 B3 e
バ
ッ
フ
ァ
ス
ト
ロ
ー
ク

3 ZP3B-T1（J/K）3-B3 ― ―
6 ZP3B-T1（J/K）6-B3 ― ―

M5×0.8 B5

3 ― ZP3B-T2A（J/K）3-B5 ZP3B-T2B（J/K）3-B5
6 ― ZP3B-T2A（J/K）6-B5 ZP3B-T2B（J/K）6-B5
10 ― ZP3B-T2A（J/K）10-B5 ZP3B-T2B（J/K）10-B5
15 ― ZP3B-T2A（JB/K）15-B5 ZP3B-T2B（JB/K）15-B5
20 ― ZP3B-T2A（JB/K）20-B5 ZP3B-T2B（JB/K）20-B5

横
B
バ
ッ
フ
ァ

r
真
空
取
出
口

め
ね
じ

M3×0.5 B3 e
バ
ッ
フ
ァ
ス
ト
ロ
ー
ク

3 ZP3B-Y1（J/K）3-B3 ― ―
6 ZP3B-Y1（J/K）6-B3 ― ―

M5×0.8 B5

3 ― ZP3B-Y2A（J/K）3-B5 ZP3B-Y2B（J/K）3-B5
6 ― ZP3B-Y2A（J/K）6-B5 ZP3B-Y2B（J/K）6-B5

10 ― ZP3B-Y2A（J/K）10-B5 ZP3B-Y2B（J/K）10-B5
15 ― ZP3B-Y2A（JB/K）15-B5 ZP3B-Y2B（JB/K）15-B5
20 ― ZP3B-Y2A（JB/K）20-B5 ZP3B-Y2B（JB/K）20-B5

C取付ナット（単体）
M6×0.75 ZPNA-M6A ― ―
M8×0.75 ― ZPNA-M8A ZPNA-M8A

C取付ナット

Bバッファ
　（取付ナット付）

C取付ナット
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コンパクトタイプ
取付金具Ass'y  ZP3 Series
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