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型号的解释： 
3C-IFW5 系列 
 

3C –I FW5  10 – N  0 3 –  1    1 –    
 

     膜片式流量开关   
   

         设定流量             
                  
 

 
                             

       
螺纹种类                      

                          接管口径        接线盒 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

型式 阀体尺寸 设定流量注) 
10 10L/min 型 1~10l/min 
20 20L/min 型 10~20l/min 
50 50L/min 型 20~50l/min 

注：使用压力 0.2MPa 以下时 

无记号 Rc 
N NPT 
F G 
 

03 3/8 
04 1/2 
06 3/4 

0 无接线盒(1ab 触点) 
1 带接线盒(1a 触点) 
2 带接线盒(1b 触点) 
注)5 带接线盒(DC24V,+COM,1b 触点) 
注)6 带接线盒(DC24V,+COM,1a 触点) 
注)7 带接线盒(DC24V,-COM,1b 触点) 
注)8 带接线盒(DC24V,-COM,1a 触点) 
注：DC24V 用仅能对应带 LED 灯(5、6、7、8)。 

0 无 
1 氖灯(AC110V 用 红灯) 
2 氖灯(AC110V 用 绿灯) 
3 氖灯(AC220V 用 红灯) 
4 氖灯(AC220V 用 绿灯) 
5 发光二极管(DC24V 用 红) 
6 发光二极管(DC24V 用 绿) 
注：DC24V 用仅能对应带 LED 灯(5、6)。 

指示灯 

特殊规格 
无记号 无 
Q CE 对应品 
X*** 特注品 
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3C-IF3 系列： 
  

3C-IF3 1 1 – N    10 –  1    1  – 
                                                      

流量开关浆叶式                                       
                                               

  
               防水类别                                  接液部密封材质             
                                     接管口径        
 
                   
                                                    接液部金属材质 
                                
       ON 流量设定范围         
                               螺纹种类 
 
 

 

06 3/4 
10 1 

注 1)IF3 0 只有 06。 

注 2)IF 1 及 IF3 3 只有 10。

0 14~60L/min 
1 20~1500L/min 

3 36~2600L/min 
无记号 Rc 
N NPT 

0 开放型 
1 防滴，防雨型 

(相当于 IP42) 
2 防沫，防喷流 

(相当于 IP44) 

0 黄铜及磷青铜 
1 SUS304 

0 NBR 
1 FPM 

特殊规格 
无记号 无 
Q CE 对应品 
X*** 特注品 
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