
●PA3000・5000シリーズ
qATEX対応品

55
56

ATEX指令対応品
ATEX指令カテゴリー2対応品
ATEX指令カテゴリー3対応品

PA3000/5000 Series

オーダーメイド仕様
詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。

Order
Made

3 1 1 0 0355 PA

駆動方式

記号

無記号
N

オプション

オプション

なし
サイレンサ付※

適用駆動方式
自動運転
●
●

エアオペレート
●
－

ねじの種類

記号
3
5

ボディサイズ
ボディサイズ
3/8"基準
1/2"基準

記号

1
2

ダイヤフラム材質

ダイヤフラム材質

PTFE
NBR

自動運転
●
●

適用駆動方式
エアオペレート

●
̶

記号
1
2

接液ボディ材質
ボディ材質

ADC12（アルミニウム）
SCS14（ステンレス）

記号

03
04
06

接続口径

口径

3/8"
1/2"
3/4"

適用型式
PA3000
●
－
－

PA5000
－
●
●

記号
無記号

N
F
T

種類
Rc
NPT
G
NPTF

記号
0
3

駆動方式
自動運転

エアオペレート

※外形寸法は、標準品と同じです。

※サイレンサは2504-002（NPT:2504-N002）が付属し
ます。
※AIR EXH用
　55-PAの場合：2504-□002
　56-PAの場合：AN20-□02
　（□部にはねじ記号：無記号、Nのどちらかが入ります。）
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PA

PA(P)

PAX

PB

PAF
PA
PB

PA



PA3000/5000 Series

173

133.5

SMC

Simple construction & compact unit

RESET

AIR
SUP

AIR
EXH

カウント回路例

圧力信号
取出し用ポート圧力スイッチ

圧力信号取出し用ポートM5

圧力信号取出し用ポートM5

e作動回数カウントポート付

3 1 1 0 03 X8PA
オプションボディサイズ

ダイヤフラム材質

接液ボディ材質

記号

03
04
06

接続口径

口径

3/8"
1/2"
3/4"

適応型式
PA3000
●
―
―

PA5000
―
●
●

X8
オーダーメイド仕様

作動回数カウントポート付

ねじの種類
記号
無記号

N
F
T

種類
Rc
NPT
G
NPTF

記号
1
2

ダイヤフラム材質
PTFE
NBR

記号
1
2

ボディ材質
ADC12（アルミニウム）
SCS14（ステンレス）

記号
3
5

ボディサイズ
3/8基準
1/2基準

記号
無記号

N

オプション
なし

サイレンサ付※

PA3□□0

PA5□□0

173

133.5

SMC

Simple construction & compact unit

RESET

AIR
SUP

AIR
EXH

リセット回路例

リセットポート

リセットポート3/8"

リセットポートM5

3 1 1 0 03 X2PA

記号
無記号

N

オプション
オプション
なし

サイレンサ付※

ねじの種類

wエアオペレートリセットポート付

ボディサイズ

記号
1
2

ダイヤフラム材質
ダイヤフラム材質

PTFE
NBR

接液ボディ材質

記号

03
04
06

接続口径

口径

3/8"
1/2"
3/4"

適応型式
PA3000
●
―
―

PA5000
―
●
●

X2
オーダーメイド仕様
エアオペレートリセットポート付

記号
無記号

N
F
T

種類
Rc
NPT
G
NPTF

記号
1
2

ボディ材質
ADC12（アルミニウム）
SCS14（ステンレス）

記号
3
5

ボディサイズ
3/8基準
1/2基準

PA3□□0

PA5□□0

※AIR EXH用：AN20-□02
　（□部にはねじ記号：無記号、Nのどちら
かが入ります。）

※AIR EXH用：AN20-□02
　（□部にはねじ記号：無記号、Nのどちら
かが入ります。）
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	オーダーメイド仕様



