
循環液温調装置

サーモチラー 低温タイプ

■ コンパクト： 
HRS040と同等サイズ

■  冷却能力：1kW※ 
※－10℃時

■温度安定性：±0.1℃
■設定温度範囲：－10℃～40℃

低温／－10℃に対応！

674
mm

377mm

592mm

空冷冷凍式

冷却方式
A 空冷冷凍式

電源
記号 電源
20 単相AC200〜230V（50/60Hz）

記号 UL規格対応
X158 対応

X164 非対応

型式表示方法

HRS 040 A 20 T1 X158空冷冷凍式

（UL規格）

INFORMATION

’22-784

HRS040-A-20-T1-X158/X164



循環液流量［L/min］
循環液圧力
［MPa］

揚程
［m］
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HRS040-A-20-T1-X158/X164

仕様

型式 X158 X164
冷却方式 空冷冷凍式
温度制御方式 PID制御
設定温度範囲／温度安定性 ℃ −10～40/±0.1注1）注4）

冷却能力（50Hz/60Hz） W 1000/1000注3）

設
置
環
境

周囲温度 ℃ 5～40注1）

周囲湿度 %RH 30～70（ただし、結露がないこと）注1）

高度 m 1000以下

雰囲気 腐食性ガスや可燃性ガスがないこと。 
その他はカタログ、取扱説明書をご参照ください。

仕様冷媒 R410A（HFC），0.53kg
循
環
液

液種 エチレングリコール水溶液50％注2）

ポンプ能力（50Hz/60Hz） MPa 0.11（15L/min）/0.36（15L/min）注5）

定格流量（50Hz/60Hz） L/min 15/15注5）注6）

タンク容量 L 約5
操作表示パネル 7セグメントデジタル表示
通信機能 接点入出力、シリアル　RS-485/RS-232C（D-sub9 メス）

電
源

電圧 V 単相 AC200～230（50/60Hz） 
許容電圧変動 ±10［%］

ブレーカ A 20
定格運転電流 A 8.8/11.2注3）

適用漏電ブレーカ容量 A 20注7）

定格消費電力 kVA 1.7/2.2注3）

循環液接液部材質 ステンレス、銅ブレージング（熱交換器）、黄銅、カーボン、SiC 
PP、PE、POM、FKM、EPDM、PVC、NBR

質量（乾燥状態） kg 64 65
塗装色 ホワイト
UL規格 対応 非対応

注1）結露しない条件でご使用ください。
注2）純粋なエチレングリコールを清水で希釈してご使用ください。防腐剤などの添加剤入りは使用できません。
注3）q仕様周囲温度32℃、w循環液温度：−10℃、e循環液定格流量、r循環液：エチレングリコール50％水溶液
注4） 循環液が定格流量で循環液の出口と戻り口を直結した場合の本製品出口温度。 

設置環境、電源が使用範囲内かつ安定している場合。
注5）循環液温度−10℃の循環液吐出口での能力です。
注6） 冷却能力、温度安定性などを維持するために必要な流量です。 

定格流量を下回る場合には、冷却能力や温度安定性が仕様を満たせない場合があります。
注7）お客様にてご用意ください。漏電ブレーカは感度電流30mA/電源200V仕様をご使用ください。

［50Hz］ ［60Hz］

冷却能力

HRS040-A-20-T1-X158/X164（単相AC200〜230V）

HRS040-A-20-T1-X158/X164（単相AC200〜230V）

ポンプ能力
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通風空気出口

通風空気出口

通風空気出口

通風空気入口
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ブレーカ

電源ケーブル取出口
（膜付グロメット）

シリアル通信
（RS-485/RS-232C） コネクタ
D-sub9 メス リセクタプル メンテナンスコネクタ

接点入出力通信コネクタ

オプションコネクタ1

オプションコネクタ2

循環液戻り口
Rc1/2

循環液吐出口
Rc1/2

ドレン口
バルブ（Rc1/4）付322

134

91

592

取手（反対面にも有）

キャスタ（自在） キャスタ（自在）ストッパ付通風孔
（反対面にも有）

377

循環液注入口

操作表示パネル

液面計

防塵フィルタ
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サーモチラー 低温タイプ  HRS040-A-20-T1-X158/X164

外形寸法図

HRS040-A-20-T1-X158/X164

電源ケーブル仕様

適用型式
サーモチラー定格 電源ケーブル例

電源 適用ブレーカ
定格電流

端子台
ねじ径 ケーブルサイズ 推奨圧着端子 別売付属品

HRS040-A-20-T1-X158/164 単相 AC200〜230V
（50/60Hz） 20A M4

3芯×3.5mm2

（3芯×AWG12）
※アース線を含む

R5.5.4 HRS-CA004
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○注 このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

https://www.smcworld.com

安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」（M-03-3）および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル      0120-837-838
受付時間／9:00～12:00 13:00～17:00 月～金曜日（祝日、会社休日を除く）
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