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つぶれやバリのない直角の切断面
切断不良によるエア漏れを低減

誰でも軽い操作力で切断が可能。安全ロック機能付

消耗品である刃先の交換が可能。※TK-5,TK-6のみ

AfterBefore

ロック状態アンロック状態

作業性向上＆安全対策

容易なメンテナンス

省エネ

SMCからのご提案

チューブ切断には

ぜひ
チューブ
 カッタ

チューブ切断面不良例 チューブカッタ使用例

チューブカッタ
切断不良によるエア漏れを低減!
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○注 このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

https://www.smcworld.com

安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」（M-03-3）および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル      0120-837-838
受付時間／9:00～12:00 13:00～17:00 月～金曜日（祝日、会社休日を除く）

※チューブカラーは目安です。

黒 白 赤 青 黄 緑 透明 橙 ソリッドブルー クリアブルー

ミディアムブルー ブラウン ソリッドグリーン クリアグリーン ネオングリーン ダークグリーン グレー ライトグレー ネオンピンク ソリッドパープル

TK-3（簡易タイプ） TK-5

TK-6 TK-1 TK-2

ポリウレタンチューブ／TU

29色

ステンレス製のため、クリーンルームでも使用可能。
※梱包は二重梱包ではなく通常梱包です。

18mmチューブまで切断可能 

クリアパープル ソリッドレッド クリアレッド シルバー ソリッドイエロー クリアイエロー ネオンイエロー クリアオレンジ ネオンオレンジ

TK Series

ロック（解除状態） ロック（解除状態）ロック（解除状態）

ロック（解除状態）

最大切断チューブ径：ø8

最大切断チューブ径：ø16 
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ロック（解除状態）

詳しくは
ホームベージ
WEBカタログを
ご覧ください。

替刃交換可

替刃交換可

関連機器

TK-6 TK-1 TK-2 TK-3（簡易タイプ） TK-5（SUS製）
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタンチューブ 〇 〇 〇 〇 〇
ポリオレフィンチューブ 〇 〇 〇 〇 〇
フッ素樹脂チューブ 〇 〇 〇 〇 〇
適用チューブ外径 16mm以下 13mm以下 18mm以下 12mm以下 25mm以下
安全ロック機構 〇 〇 〇 〇 〇
替刃品番 TK6KAEHA TK-DPM00132
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最大25mm以下のチューブが誰でも軽い操作⼒で安全に切断が可能！
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